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CABLE LENGTH : 2.5 M CABLE LENGTH : 500 MM

CONNECTOR M12 FEMALE 5 PINS

POWER OUTLET

CABLE LENGTH : 1 M
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Les dimensions du modèle 3D au format STEP sont nominales. Les modèles 3D STEP ne sont pas en cotation moyenne
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